In-Wall Enclosure I
for Recessed AV Component Storage L1 Ie rand
and Media Distribution |

Bo tier encastrable pour le stockage de composants audiovisuels et la distribution multim@dia O N Q

®

Gabinete empotrado para almacenamiento de componentes AV y distribuci n de multimedia

Installation Instructions  Notice d Installation  Instrucciones de Instalaci n No: 1507320 Rev. B

A\ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read and understand all these instructions. Follow all warnings and instructions marked on the product.

1. Do not use this product near water; such as a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool, or in a wet basement.

2. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages. Never touch uninsulated telephone wires or
terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.

3. Never install communications wiring, or components, during a lightning storm.

4. Equipment shall be installed in accordance with ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, Canadian Electrical Code, and/or
other applicable sections of ANSI/IEEE C2 & National Electrical Safety Code (NESC). Equipment intended for installation in information technology equipment
(computer) rooms should be installed in accordance with NFPA 75, Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment.

5. Power supplied to components must be provided by UL Listed Class 2 power limited power supply.

6. All power limited and non-power limited wiring must be separated by a minimum of ... spacing.

7. Installation shall be completed by a professional electrical contractor or low voltage technician.

8. Maximum load carrying capacity of 30 Ib.

A\ CONSIGNESDE S CURIT IMPORTANTES
Lisez et comprenez toutes ces consignes. Respectez tous les avertissements et toutes les consignes indiquds sur le produit.

1. N utilisez pas ce produit prts d une source d eau, telle qu une baignoire, un lavabo, un @vier, une lessiveuse, une piscine, ou un sous-sol humide

2. Ne poussez aucun objet dans le produit travers les ouvertures, car ceux-ci peuvent entrer en contact avec des tensions dangereuses. Ne touchez jamais
des Is ou connecteurs t@lI@phoniques non isol@s si la ligne t@ldphonique n a pas @td d@connectde au niveau de | interface rdseau.

3. Ninstallez jamais de Is ou de composants de communication lors d un orage.

4. L@quipement doit Etre installd selon les directives de ANSI/NFPA 70, du Code lectrique National Code (NEC), NPFA 72, CAN-ILC-S540, Code canadien

de | @lectricitd, et/ou selon les sections applicables de ANSI/IEEE C2 et du Code de S@curitd lectrique National (NESC). L @quipement con u pour Etre
installg dans des salles d @quipements de technologie de | information (ordinateur) doit Etre installd conform@ment NFPA 75, Norme pour la Protection des
@quipements de technologie de | information.

5. Lalimentation fournie aux composants d incendie ou de cambriolage doit Etre fournie par une alimentation @lectrique limitde la classe de | incendie et du
cambriolage de classe 2.

6. Tout le ¢ blage @lectrique limit@ et non aliment? doit Etre s@par@ par un minimum d espacementde ... .

7. Linstallation doit Etre e ectu@e par un entrepreneur @lectrique professionnel ou un technicien de basse tension.

8. Capacit@ de charge maximale de 13.6 kg (30lbs).

A\ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Lea y comprenda todas las instrucciones. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

1. No utilice el producto cerca del agua, como en una bazera, cubo, fregadero, lavadero, piscina o en un s tano mojado

2. Nunca empuje objetos de ningen tipo por las aberturas de este producto, ya que podr an tocar voltajes peligrosos. Nunca toque los cables o terminales de
tel@fono aislados, a menos que la | nea telef nica estd desconectada de la interfaz de red.

3. Nunca instale el cableado o los componentes de comunicaci n durante una tormenta el@ctrica.

4. El equipo debe instalarse de acuerdo con la norma ANSI/NFPA 70, C digo El@ctrico Nacional (en ingl@s, NEC), NFPA 72, CAN-ULC-S540, C digo El@ctrico
Canadiense, y/u otras secciones aplicables de la norma ANSI/IEEE C2y el C digo Nacional de Seguridad El@ctrica (en inglds, NESC). El equipo disezado
parala instalaci n en salas de equipos (computadoras) de tecnolog a de la informaci n deber a instalarse de acuerdo con la norma NFPA 75 para la
Protecci n de Equipos de Tecnolog a de la Informaci n.

5. La energ a suministrada a los componentes de incendio o de robo debe ser proporcionada por una fuente de energ a limitada de potencia de incendio /
robo de clase 2 con certi caci n UL.

6. Todo el cableado limitado de potencia y no limitado de potencia debe estar separado por un espacio m nimo de ... .

7. Laiinstalaci n deberk realizarse por un contratista eldctrico profesional o un tdcnico de baja tensi n.

8. Capacidad de carga mixima de 13.6 kg (30Ibs).

Catalog Number(s) Num@ro(s) de Catalogue Nemero(s) del cat£logo
Country of Origin: Made in USA Pays d origine : Fabriqud aux USA Pa s de origen: Fabricado en EE. UU.

ENP0905-NA-V1 9IN IN-WALL ENCLOSURE WITH COVER, TRIM AND BRACKET

ENP0900-NA 9IN IN-WALL ENCLOSURE WITH COVER AND TRIM

ENP0920-NA 9IN COVER AND TRIM - REPLACEMENT c us
ENP1705-NA-V1 17IN IN-WALL ENCLOSURE WITH SPLIT COVER, TRIM & BRACKET

ENP1700-NA 17IN IN-WALL ENCLOSURE WITH SPLIT COVER AND TRIM

ENP1720-NA 17IN COVER AND TRIM - REPLACEMENT
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Enclosure Physical Installation
Locate enclosure indoors in a low humidity, climate controlled (0 C/32 F 49 C/120 F) area within close proximity to power source. Remove cable
knockouts as needed. When required, 2 rubber grommets (AC1034) are available to seal and protect openings. If mounting behind a TV, ensure box is

positioned to be concealed from view by the display.

Installation physique du bo tier
Placer le bo tier |intdrieur dans une zone humidit? faible et temp@rature contr Ide (0 C/32 F 49 C/120 F).Retirerc bles et alv@oles ddfon ables rceptacles
si n@cessaire. Si ndcessaire, des

Instalaci n f sica del alojamiento
Ubique los interiores del gabinete en una zona de baja humedad y con el clima controlado (0 C/32 F 49 C/120 F). Cable removible y agujeros del tomacorriente

9Segen sea necesario. Cuando se requiera, est&n disponibles pasacables de caucho de 2 (AC1034) para los agujeros del cable de 2 de la cara superior.

illets en caoutchouc de 5 cm (2 po) (AC1034) sont disponibles pour les alv@oles d@fon ables de ¢ ble avant de 5 cm (2 po).





















